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F L Y E R

電源端子付き基板対基板フローティングコネクタ

0.5mm ピッチ / PCIe Gen.4 (16Gbps) 対応

1 フローティング量：XY軸方向 ±0.6mm

2 高速伝送規格 PCIe Gen.4 (16Gbps) 対応

3 コネクタ両端に電源端子を配置(3A/pin×4ライン)

4 105℃/車載スペック対応

5 ±1.2mmの大きなかん合誘い込み機能

特長

大きなフローティング量 仕様

FX23/FX23L 
Series

XY軸方向 ±0.6mm

0.6mm

固定部

フローティング部フローティング部

固定部

X軸方向Y軸方向

0.6mm

Y軸方向
X軸方向

イメージ図：FX23

-RoHS対応
-芯数：信号20、40、60、80、100、120芯 + 電源4芯  

Patented

定格電流
信号端子: 0.5A
電源端子: 3A

定格電圧
信号端子: 50V AC
電源端子: 200V AC

使用温度範囲 -55 ～ +105˚C*

接触抵抗
信号端子: 70mΩ 以下
電源端子: 30mΩ 以下

耐電圧
信号端子: 150V ACで1分間
電源端子: 600V ACで1分間

絶縁抵抗
信号端子: 100MΩ 以上 (100V DC)
電源端子: 1,000MΩ 以上 (250V DC)

挿抜回数 100回

*通電による温度上昇を含む
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電源端子付き基板対基板フローティングコネクタ、125℃対応品

0.5mm ピッチ / PCIe Gen.4 (16Gbps) 対応

1 フローティング量：XY軸方向 ±0.6mm

2 高速伝送規格 PCIe Gen.4 (16Gbps) 対応

3 125℃/車載スペック対応

4 SMT実装により、部品配置の自由度が向上

5 FX23/FX23Lシリーズとのかん合互換性あり

特長

比較：FX23/FX23L/FX23LH 仕様

FX23LH Series

-RoHS対応 *通電による温度上昇を含む

Patented

定格電流
信号端子: 0.5A
電源端子: 3A

定格電圧
信号端子: 50V AC
電源端子: 200V AC

使用温度範囲 -55 ～ +125˚C*

接触抵抗
信号端子: 100mΩ 以下
電源端子: 40mΩ 以下

耐電圧
信号端子: 150V ACで1分間
電源端子: 600V ACで1分間

絶縁抵抗
信号端子: 100MΩ 以上 (100V DC)
電源端子: 1,000MΩ 以上 (250V DC)

挿抜回数 100回

製品一覧

製品番号
HRS No.

芯数 コネクタ形状

FX23LH-60P-0.5SVA10(34)
CL0573-2125-0-34

信号: 60
電源: 4

ヘッダー

FX23LH-60S-0.5SVA(60)
CL0573-2327-0-60

レセプタクル

FX23LH-120P-0.5SVA10(34)
CL0573-2128-0-34

信号: 120
電源: 4

ヘッダー

FX23LH-120S-0.5SVA(60)
CL0573-2330-0-60

レセプタクル

かん合高さ＝10mm

FX23/FX23L FX23LH

使用温度範囲 -55 ～ +105℃ -55 ～ +125℃

有効かん合長 +0.65/-0.127mm +0.9/-0.127mm

実装方法 スルーホールリフロー(THR) SMT

Y軸方向 X軸方向

XY軸方向 ±0.6mm

大きなフローティング量
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