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ZK1 Series/ 高耐熱、高耐振性、2mm ピッチ、基板対 FPC、車載コネクタ

特長

1.	小型・軽量

FPCパターンピッチ 2mm、基板パターンピッチ1mm。
セットの小型・軽量化を実現する2ピースタイプの基板対FPCコネクタです。

＜レセプタクル＞
ZK1-32DS-2H

＜プラグ＞
ZK1-32DP-HU
ZK1-32DP-R

2.	FPCのダイレクト接続により、組み立ての簡易化とセットの小型・軽量化に貢献

FPCをプラグハウジングに挿入後、リテーナを装着するだけでアセンブリが完了する設計で、
ハーネス工程を簡易にし、作業性を向上させています。
プラグ側は端子レス構造でFPCとハウジングとリテーナのみで構成されており、ディスクリートワイヤーから
FPC代替による軽量化や引き回し時の省スペース化にも貢献いたします。

FPC

リテーナ

プラグハウジング

3.	小型でありながら高い耐振性・耐熱性を実現

125℃（注）耐熱対応のため、車載機器等耐熱性が要求されるアプリケーションでの使用に最適です。
(注)  通電時の温度上昇を含みます。

4.	堅牢なセンターロック機構

ロック強度は100N以上、車載スペック向けの高強度な構造となっております。
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5.	感電防止構造

-レセプタクル
  作業者が端子に触れることがないように、奥行きをもたせたフィンガープロテクト構造を有しています。
　（IP2X相当）

-プラグ  
  金属・パターンの露出部をなくし、作業者が触れることによる感電を防止します。

＜レセプタクル＞ ＜プラグ＞

6.	2点接点による異物対策

独立した2点接点により、異物に対する高い接触信頼性を実現しています。

7. CPAによる半かん合防止構造

CPA(Connector Position Assurance)により、作業現場の大きな課題である半かん合を防止することができます。
（注）プラグハウジング・CPA付きタイプはZK1-##DP-HU/Cです。レセプタクル側は共通となります。
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ZK1 Series/ 高耐熱、高耐振性、2mm ピッチ、基板対 FPC、車載コネクタ

項目 規格 条件

接触抵抗 10mΩ以下 1A DC で測定

絶縁抵抗 100MΩ以上 500V DC で測定

耐電圧 絶縁破壊がないこと 1000V AC の電圧を 1 分間印加

繰り返し動作 接触抵抗：20mΩ以下 挿抜 10 回

耐振性
1μs 以上の間、 7Ω以上の電気的瞬断が
ないこと。
接触抵抗：20mΩ以下

正弦波振動：
　周波数 100 ～ 400Hz ( 加速度 100 ～ 150m/s2)、 掃引時間 1oct/min
ランダム振動：
　周波数 20 ～ 1500Hz ( 加速度 0.51 ～ 20(m/s2)2)、 RMS 加速度 105.5m/s2

3 方向を各 3 時間

ロック強度 100N 以上 かん合軸方向に引張り、ロックの破壊強度を測定

定常状態の耐湿性
接触抵抗：20mΩ以下
絶縁抵抗：100MΩ以上

温度 85℃、 湿度 95± 5％中に 240 時間放置

熱衝撃 接触抵抗：20mΩ以下
温度　-40℃ → 常温 → +125℃ → 常温
時間　30 → 5 → 30 → 5 分　を 1000 サイクル

耐熱性 接触抵抗：20mΩ以下 温度 125℃中に 1000 時間放置

耐寒性 接触抵抗：20mΩ以下 温度 -40℃中に 120 時間放置

耐亜硫酸ガス性 接触抵抗：20mΩ以下
濃度 25ppm、 湿度 75％ RH 以上の常温の
亜硫酸ガス中に非かん合状態で 96 時間放置

（注 1）通電時の温度上昇を含みます。
（注 2）ここでの保存とは、 基板実装前の未使用品に対する長期保管状態を表します。
　　　 基板実装後の無通電状態及び、 輸送時などの一時保管状態では、 使用温湿度範囲が適用されます。

材質・処理

製品 部品 材質 色 / 処理

レセプタクル

ハウジング PA ブラック

端子 銅合金 金めっき

補強金具 黄銅 すずめっき

プラグ

ハウジング PA ブラック

リテーナ PA ベージュ

CPA PBT ホワイト

製品規格

定格電流 1A 使用温度範囲（注 1） -40 ～ +125℃

定格電圧 50V AC/DC 保存温度範囲（注 2） -10 ～ +60℃

保存湿度範囲（注 2） 相対湿度 85％以下（結露が無いこと）

適合 FPC 端末仕様 t=0.3± 0.03mm　金めっき
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製品番号の構成
製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

 	■ レセプタクル/プラグ/リテーナ

ZK1 - 32 DS - 2 H
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ シリーズ名 ZK1 ❹ FPC ピッチ 2mm
（レセプタクルの実装部ピッチ : 1mm） 

❷ 極数 32

❸ コネクタ種別 DS: レセプタクル
DP: プラグ

❺ 製品タイプ H: 水平実装タイプ
HU: ハウジング
HU/C: ハウジング・CPA 付きタイプ
R: リテーナ
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レセプタクル

44.2
9.

66

41.6

19
.2

31

P= 1

製品番号 HRS No. 極数 購入単位

ZK1-32DS-2H CL0755-2100-0-00 32 1リール 250 個巻き
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=ZK1-32DS-2H%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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プラグハウジング

43.2
10

.5
8

18
.7

製品番号 HRS No. 極数 購入単位

ZK1-32DP-HU CL0755-2200-0-00 32 1 箱 500 個入り

（注）別売りのリテーナ（ZK1-##DP-R）を装着してお使いください。

プラグハウジング・CPA付きタイプ

43.2 

1
8
.7

 
1
0
.5

8
 

製品番号 HRS No. 極数 購入単位

ZK1-32DP-HU/C CL0755-2202-0-00 32 1 箱 500 個入り

（注）別売りのリテーナ（ZK1-##DP-R）を装着してお使いください。
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