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F L Y E R

带电源端子板对板浮动连接器

0.5mm 间距 / 对应PCIe Gen.4 (16Gbps) 

1 浮动量：XY轴方向±0.6mm

2 支持高速传输 ：PCIe Gen.4 (16Gbps)

3 连接器两端配置电源端子(3A/pin×4pin)

4 105℃/符合车载规格

5 ±1.2mm嵌合导槽功能

特征

大浮动量 规格

FX23/FX23L 
Series

XY轴方向 ±0.6mm

0.6mm

固定部位

浮动部位浮动部位

固定部位

X轴方向Y轴方向

0.6mm

Y轴方向
X轴方向

示意图：FX23

-对应RoHS 
-芯数：信号20、40、60、80、100、120芯 +电源4芯

Patented

额定电流
信号端子：0.5A
电源端子：3A

额定电压
信号端子：50V AC
电源端子：200V AC

使用温度范围 -55 ～ +105˚C*

接触阻抗
信号端子：70mΩ Max.
电源端子：30mΩ Max.

耐电压
信号端子：150V AC的状态下1分钟
电源端子：600V AC的状态下1分钟

绝缘阻抗
信号端子：100MΩ Min. (100V DC)
电源端子：1,000MΩ Min. (250V DC)

插拔次数 100次

*包含通电导致的温度上升
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F L Y E R

带电源端子板对板浮动连接器、支持125℃

0.5mm 间距 / 对应PCIe Gen.4 (16Gbps) 

1 浮动量：XY轴方向±0.6mm

2 支持高速传输 ：PCIe Gen.4 (16Gbps) 

3 支持125℃/符合车载规格

4 SMT实装，元件的设置自由度提升

5 可与FX23/FX23L系列互插

特征

比较：FX23/FX23L/FX23LH 规格

FX23LH Series

-对应RoHS *包含通电导致的温度上升

Patented

额定电流
信号端子：0.5A
电源端子：3A

额定电压
信号端子：50V AC
电源端子：200V AC

使用温度范围 -55 ～ +125˚C*

接触阻抗
信号端子: 100mΩ Max.
电源端子: 40mΩ Max.

耐电压
信号端子: 150V AC的状态下1分钟
电源端子: 600V AC的状态下1分钟

绝缘阻抗
信号端子: 100MΩ Min. (100V DC)
电源端子: 1,000MΩ Min. (250V DC)

插拔次数 100次

产品一览

产品型号
HRS No.

芯数 连接器形状

FX23LH-60P-0.5SVA10(34)
CL0573-2125-0-34 信号: 60

电源: 4

插头

FX23LH-60S-0.5SVA(60)
CL0573-2327-0-60

插座

FX23LH-120P-0.5SVA10(34)
CL0573-2128-0-34 信号: 120

电源: 4

插头

FX23LH-120S-0.5SVA(60)
CL0573-2330-0-60

插座

嵌合高度＝10mm

FX23/FX23L FX23LH

使用温度范围 -55 ～ +105℃ -55 ～ +125℃

有效嵌合长度 +0.65/-0.127mm +0.9/-0.127mm

实装方法
通孔回流焊

(THR)
SMT

Y轴方向 X轴方向

XY轴方向 ±0.6mm

大浮动量

XY轴方向 ±0.6mm
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