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6GHz対応、小型プッシュオンロック同軸コネクタ
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Product Page
https://www.hirose.com/ja/product/series/PO(M2)/
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PO(M2) Series/6GHz 対応、小型プッシュオンロック同軸コネクタ

特長

1.	製品構成
	 - 3ピース基板間平行接続
     （プラグレセプタクル×2 + インターポーザー）
	 - ケーブル接続
      （ロック機能付きプラグレセプタクル + ライトアングルジャック）

2.	6GHz対応の優れた高周波特性

3.	3ピース基板間平行接続、位置ずれ許容値

X、Y方向:  +/ -0.4mm
Z方向:  1mm レンジ

4.	RoHS2適合品

用途

各種高周波機器、計測器、無線通信機器、基地局等
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PO(M2) Series/6GHz 対応、小型プッシュオンロック同軸コネクタ

製品規格

公称特性インピーダンス 50Ω 使用温度範囲 -40 ～ +85℃（95％ RH 以下）

定格周波数 0 ～ 6GHz 保存温度範囲 -20 ～ +70℃（90％ RH 以下）

項目 規格 条件

絶縁抵抗 500 MΩ以上 100V DC で測定

耐電圧 絶縁破壊のないこと 250V AC を 1 分間

接触抵抗
20mΩ以下（中心）
20mΩ以下（外部）

100mA 以下（DC OR 1000Hz）で測定

電圧定在波比 1.4 以下 0 ～ 6GHｚ

耐振性
1μs 以上の瞬断がないこと
破損、 ひび、 部品のゆるみがないこと

周波数 10 ～ 500Hz、 片振幅 0.75mm、 加速度 100m/s2

3 軸方向各 10 サイクル試験

耐衝撃性
1μs 以上の瞬断がないこと
破損、 ひび、 部品のゆるみがないこと

加速度 500m/s2、 持続時間 11ms、 正弦半波
3 軸方向各 3 回試験

耐湿性
破損、 ひび、 部品のゆるみがないこと
絶縁抵抗 10MΩ以上（高湿時）500MΩ以上（乾燥時）

温度 -10 ～ 65℃、 湿度 90 ～ 96％、
10 サイクル（240 時間）放置

温度サイクル 破損、 ひび、 部品のゆるみがないこと
温度 : -40℃ → - → +85℃ → -
時間 : 30 分 → 3 分以内 → 30 分 → 3 分以内
サイクル : 5

挿抜寿命
接触抵抗	 40mΩ以下（中心）
	 40mΩ以下（外部）

挿抜 100 回

塩水噴霧 機能を損なうような腐食がないこと 5％の塩水にて連続 48 時間

材質・処理

部品 材質 処理、 備考

シェル
インターポーザー／ジャック ベリリウム銅／黄銅 金めっき／ニッケルめっき

プラグレセプタクル 黄銅 金めっき

絶縁体 PTFE -

雄端子 黄銅 金めっき

雌端子 ベリリウム銅 金めっき
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PO(M2) Series/6GHz 対応、小型プッシュオンロック同軸コネクタ

製品番号の構成
製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

PO(M2) - # - #
❶ ❷ ❸

■標準タイプ

❶ シリーズ名 PO(M2)

❷ コネクタ種別 A-JJ: インターポーザー
LJ: ライトアングルジャック *
PR(LD): プラグレセプタクル（ロック機能付き）
PR(SB): プラグレセプタクル（ロック機能なし）

❸ 適合ケーブル、基板
実装方法または寸法

1500: 基板間距離 15mm
088: φ1.37 同軸ケーブル
SMT: プリント基板表面実装対応

* 本コネクタは単品販売を行っておりません。ケーブルハーネス仕様にてご発注ください。

組合せ

ジャック側

■ライトアングルジャック

PO(M2)-LJ-088

■プラグレセプタクル （ロック機能付き）

PO(M2)-PR(LD)-SMT

■インターポーザ― （中継アダプタ）

PO(M2)-A-JJ-1500

■プラグレセプタクル （ロック機能なし）

PO(M2)-PR(SB)-SMT

プラグ側
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PO(M2) Series/6GHz 対応、小型プッシュオンロック同軸コネクタ

高周波特性 （TYPICAL）

PO(M2)-PR(##)-SMT
PO(M2)-A-JJ-1500 PO(M2)-LJ-088　ハーネス

V.S.W.R.測定系

Network Analyzer

D.U.T.3.5mm(m) 3.5mm(m)

D.U.T. D.U.T.

PO(M2)-PR(LD)-SMT

PO(M2)-LJ-088 =
SMA Jack Harness 155mm PCB

Port 1 Port 2

※ノミナル状態 ※ケーブル長L=155m

2.92mm End Launch
Connector

■D.U.T.詳細■D.U.T.詳細

PCB PO(M2)-PR(LD)-SMT

PCBPO(M2)-PR(SB)-SMT

2.92mm End Launch
Connector

PO(M2)-A-JJ-1500

2.92mm End Launch
Connector
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PO(M2) Series/6GHz 対応、小型プッシュオンロック同軸コネクタ

φ8
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2

製品番号 HRS No. 購入単位

PO(M2)-PR(SB)-SMT CL0338-1504-0-00 1リール 1,000 個巻き

PO(M2)-PR(SB)-SMT(01) CL0338-1504-0-01 1 袋 20 個入り

単位：mm

プラグレセプタクル

φ4.95

φ10

(5
.0

5
)

0
.5

(9
)

2

製品番号 HRS No. 購入単位

PO(M2)-PR(LD)-SMT CL0338-1505-0-00 1リール 1,000 個巻き

PO(M2)-PR(LD)-SMT(01) CL0338-1505-0-01 1 袋 20 個入り

単位：mm
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=PO(M2)-PR(SB)-SMT%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=PO(M2)-PR(SB)-SMT(01)%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=PO(M2)-PR(LD)-SMT%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=PO(M2)-PR(LD)-SMT(01)%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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PO(M2) Series/6GHz 対応、小型プッシュオンロック同軸コネクタ

ライトアングルジャック

ケーブルハーネス仕様にてご発注ください。

（11.35）

8
.5
1

φ8

φ4

製品番号 HRS No. 購入単位

PO(M2)-LJ-088 - -

単位：mm

インターポーザー（中継アダプタ）

1
2
.3

φ4

製品番号 HRS No. 購入単位

PO(M2)-A-JJ-1500 CL0338-1503-0-00 1トレー 50 個入り

PO(M2)-A-JJ-1500(01) CL0338-1503-0-01 1 袋 20 個入り

単位：mm
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=PO(M2)-LJ-088%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=PO(M2)-A-JJ-1500%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=PO(M2)-A-JJ-1500(01)%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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営業本部:神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号
https : / /www.h i rose .com

HIROSE

※ HRS ロゴ及び「HIROSE」は、ヒロセ電機株式会社の商標です。
※このカタログの内容は 2025年3月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。

PO(M2) Series/6GHz 対応、小型プッシュオンロック同軸コネクタ

使用上のご注意

コネクタの抜き差し
PO(M2)コネクタの抜き差しは、コネクタ同士の結合軸に合わせて真っ直ぐに行って下さい。
斜め挿抜により、コネクタが変形または破損する恐れがあります。

PO(M2)-LJ-088

PO(M2)-PR(LD)-SMT

基板

ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。
ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。
ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。
適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。
弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。
下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。
条件によって保証可否を検討させていただきます。

（自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙/ 防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器）
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