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F L Y E R

125℃対応、基板対基板水平接続コネクタ

0.8mm ピッチ、Open Pluggable 仕様 2.0 (OPS 2.0) 標準コネクタ

1 Open Pluggable 仕様 2.0 (OPS 2.0) 標準コネクタ
OPSとは、Intelが策定したデジタルサイネージ機器用等のオープン規格

2 FX18シリーズの高速規格バリエーションタイプ
従来のFX18シリーズの端子形状等を変更して高速特性を改善

3 125℃耐熱対応

4  FX18シリーズとのかん合及び実装パターン互換性あり

特長

使用例 仕様

FX18H Series

定格電流
信号端子：0.5A
MF端子：3A

定格電圧 100V AC

使用温度範囲 -55 ～ +125℃*

接触抵抗
信号端子：90mΩ 以下
MF端子：30mΩ 以下

耐電圧 300V ACで1分間

絶縁抵抗 1,000MΩ 以上 (250V AC)

挿抜回数 500回

バリエーション展開
・水平接続タイプ：芯数展開予定
・スタッキングタイプ：開発予定  

*通電による温度上昇を含む

●ヘッダー
製品名：FX18H-120P-0.8SH(11)
HRS No.：CL0579-0075-0-11

寸法

- 水平接続（ライトアングル×ライトアングル）

シリーズ 規格 速度

FX18, FX18H PCIe 4.0 16Gbps

FX18, FX18H HDMI 2.1
Max. 48Gbps (10K)
(12Gbps*4 lane)

FX18H USB3.2 Gen.2 10Gbps

FX18, FX18H IEEE 802.3 ap 10Gbps

FX18, FX18H
eDP 1.4b
(Display Port 1.4b)

Max. 32Gbps
(8.1Gbps*4 lane)

デジタルサイネージ
スマートディスプレイ
レーザー光源プロジェクター等

かん合時

高さ：9.5mm
幅：20.3mm
奥行き：59.9mm

●レセプタクル
製品名：FX18H-120S-0.8SH(20)
HRS No. ：CL0579-0076-0-20

OPS モジュール

ヘッダー レセプタクル
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注）ピンアサインの指定が一部ありますので、詳細はお問い合わせください。
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