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EMI 電磁波障害対策用CTH形プラグケース
CTH シリーズ

■特長

・ スクリューロックタイプの為、堅牢。

・ めっき処理を施している為、電磁波遮蔽に最適。

・ ドレイン線を接続出来る専用ネジを保有。

・ はんだタイプ，圧着タイプが、容易に組み込み可能。

■材質・処理
部　品　名 材　質 処理
プラグケース ABS樹脂 ニッケル下地クロムめっき

■概説
CTHプラグケースは、プラスチックにめっき処理を
施し、シールド効果を重視した構造になっております。
極数は、9、15、25、37極の4種類があり、機器相互の
インターフェイス用の妨害電波対策用として最適です。

■製品番号の構成
製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

●プラグケース

HD B - CT H 1 (4-40)
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❶形式名称の記号
❷ コネクタサイズ：E(9極)、A(15極)、

B(25極)、C(37極)
（注）50極用のプラグケースはお取扱い
しておりません。

❸プラグケースの類別記号
CT：ケーブル導入口が縦口のプラグ
ケース
❹プラグケースの形式別シリアル記号

H：プラスチックめっき製プラグケース

❺ロックねじの形式別記号
無記号：ドライバー使用ロックねじタイプ
1：手回しロックねじタイプ

❻ねじの種別記号
無記号：M2.6タイプ
(4-40)：インチタイプ

本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせください。
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HDB-CTH(10)

製品番号 HRS No. 極数 RoHS
HDE-CTH(10) 211-0276-1 10

9 ○HDE-CTH(4-40)(10) 211-0309-9 10
HDE-CTH1(10) 211-0621-8 10
HDE-CTH1(4-40)(10) 211-0865-2 10

製品番号 HRS No. 極数 RoHS
HDA-CTH(10) 211-0277-4 10

15 ○HDA-CTH(4-40)(10) 211-0346-5 10
HDA-CTH1(10) 211-0622-0 10
HDA-CTH1(4-40)(10) 211-0882-1 10

製品番号 HRS No. 極数 RoHS
HDB-CTH(10) 211-0278-7 10

25 ○HDB-CTH(4-40)(10) 211-0347-8 10
HDB-CTH1(10) 211-0306-0 10
HDB-CTH1(4-40)(10) 211-0532-0 10
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HDC-CTH(10)

製品番号 HRS No. 極数 RoHS
HDC-CTH(10) 211-0274-6 10

37 ○HDC-CTH(4-40)(10) 211-0348-0 10
HDC-CTH1(10) 211-0443-1 10
HDC-CTH1(4-40)(10) 211-0818-2 10
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 MEMO：

営業本部　神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号
　　　　　電話　045 － 620 － 3491（代表）

このカタログの内容は2016年3月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。
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