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1. 高速LAN伝送へ対応
本シリーズは情報配線規格であるTIA/EIA-568Bに準拠し
ていますので、エンハンスドカテゴリー5の伝送性能をクリ
アしています。これによりギガビット・イーサネット
(1000BASE-T)やファスト・イーサネット(100BASE-TX)など
の高速LAN伝送をサポートできる製品となっています。

2. EMI対策　(TM21※P－88P)
金属シールドで覆われていますのでＥＭＩ対策は万全です。

3. プラグラッチ保護対策　(TM21P－88P)
プラグラッチ部はカバーにて保護されていますので、ケー
ブルの引っ掛け等によるラッチ折れの心配がありません。
（右の写真①を参照してください。）

4. ハーネス方式
プラグ側のハーネス方式は圧接タイプでケーブルは
AWG#24の撚り線及び単線どちらにも対応しています。

5. 結線作業工程を単純化　(TM21※P－88P)
カバーをスプリット（分割）タイプにすることにより、
カバー装着方法により結線作業工程の単純化をはかるこ
とができますので、結線作業上のトラブルを回避できます。
（右の写真②を参照してください。）

6. ISO 8877規格に準拠
本シリーズはISO 8877規格（ISDN インターフェイスコ
ネクタ）に準拠しています。

① 

LAN関連機器、事務機関連、計測機器等

プラグラッチ保護部 

①プラグラッチ保護対策

②カバー装着方法

① ② 
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TM21Pシリーズ・TM22Pシリーズ●エンハンスドCat.5規格対応モジュラープラグ

部　品 材　質 処　理 備　考

絶 縁 ケ ー ス

端 子

金 属 シ ー ル ド

ガイドプレート

カ バ ー

ポリカーボネート樹脂

銅合金

銅合金

ポリカーボネート樹脂

ポリアミド樹脂

透明

接触部金めっき1.27μm

すずめっき

透明

ライトベージュ（注1）

UL94V-2

----------

----------

UL94V-2

UL94V-2

DC100Vで測定
AC500Vで1分間通電
AC1500Vで1分間通電
100mAで測定

200回

温度40ç, 湿度90～95%, 500時間放置

濃度5%の塩水, 48時間放置

100Mø以上
せん絡・絶縁破壊がないこと
せん絡・絶縁破壊がないこと
230mø以下

接触抵抗250mø以下

接触抵抗250mø以下

接触抵抗250mø以下
絶縁抵抗1Mø以上（高湿時）
絶縁抵抗10Mø以上（乾燥時）

1.絶縁抵抗
2.耐電圧（端子間）
3.耐電圧（端子-シールド間）
4.接触抵抗

5.耐振性

6.耐衝撃性

7.挿抜寿命

8.温度サイクル

9.耐湿性

10.塩水噴霧

定　格
定格電流 1 A

定格電圧 AC125V

使用温度範囲：--25~ 60ç（注1）

保存温度範囲：--25~ 60ç

項　目 規　格 条　件

（注1）通電時の温度上昇を含みます。

（注1）標準色はライトベージュですが、カバー色は多種取り揃えています。（TM21P-88P）
詳しくは3ページをご覧ください。

5μsec以上の電気的瞬断がないこと
接触抵抗250mø以下
5μsec以上の電気的瞬断がないこと
接触抵抗250mø以下

接触抵抗250mø以下
絶縁抵抗100Mø以上

10～55Hz,片振幅0.75mm,
5分/サイクルで3軸方向各10サイクル
加速度490m/s2, 持続時間11ms
正弦波3方向各3回

（-55ç : 30分→5～35ç : 5分→85ç : 30分→5～35ç : 5分）
5サイクル

製品番号から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。

シリーズ名 ：TM

シリーズ形態番号 ：TM21P…シールドタイププラグ

カバー形状の種別：無印…プラグラッチ保護付カバー

： C …ショートカバー

プラグ総極数 ：88P…8芯

1

2

3

4

TM  21 C  P - 88P
1 2 3 2 4

●シールドタイププラグ

シリーズ名 ：TM

シリーズ形態番号：TM22P…ノンシールドタイププラグ

プラグ総極数 ：88P…8芯

1

2

3

TM  22P - 88P
1 2 3

●ノンシールドタイププラグD
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TM21Pシリーズ・TM22Pシリーズ●エンハンスドCat.5規格対応モジュラープラグ

●シールドタイプ

製品番号 HRS No.
TM21P-88P
TM21P-88P(11)
TM21P-88P(12)
TM21P-88P(13)
TM21P-88P(14)
TM21P-88P(15)
TM21P-88P(16)
TM21P-88P(17)
TM21P-88P(18)
TM21P-88P(19)

カバーの色 備考 RoHS
ライトベージュ
ライトベージュ
ミディアムグレー

黒
ナチュラルライトグレー

赤
緑
青
黄

オレンジ

プラグ本体＋カバー
カバーのみ
カバーのみ
カバーのみ
カバーのみ
カバーのみ
カバーのみ
カバーのみ
カバーのみ
カバーのみ

○

222-2862-9 00
222-2862-9 11
222-2862-9 12
222-2862-9 13
222-2862-9 14
222-2862-9 15
222-2862-9 16
222-2862-9 17
222-2862-9 18
222-2862-9 19

端子No.8端子No.1
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TM21Pシリーズ・TM22Pシリーズ●エンハンスドCat.5規格対応モジュラープラグ

B

B

B

ハーネス手順につきましては「TM21P-88Pハーネス手順書」（ATAD-E2351）・「TM21CP-88Pハーネス手順書」（ATAD-E2353)
をご利用ください。
（注）正しい作業手順でない時は電気特性を満足できないことがあります。

尚、ケーブルとの相関性については、弊社技術へお問い合わせください。

ご注意：ケーブルの引っ掛けによるラッチ折れにご注意ください。

カバー
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製品番号 HRS No.

TM21CP-88P（03）

カバーの色 RoHS

クロ ○222-2884-1 03

適合ケーブル仕様

Ø0.5mm 単線

AWG#24 より線
（Ø0.2mm×7本）

（Ø0.9mm～Ø1.0mm）

AWG#26 （すずコート線）

（Ø6.6mm）

導体

絶縁体外径

ドレイン線

シース外径

●シールド・ショートカバータイプ

シース シールド 

導体 

絶縁体 

ドレイン線 
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TM21Pシリーズ・TM22Pシリーズ●エンハンスドCat.5規格対応モジュラープラグ

B

B

ハーネス手順につきましては「TM22P-88Pハーネス手順書」（ATAD-E2381）をご利用ください。
（注）正しい作業手順でない時は電気特性を満足できないことがあります。

尚、ケーブルとの相関性については、弊社技術へお問い合わせください。

端子No.8端子No.1

ガイドプレート 
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適合ケーブル仕様

Ø0.5mm 単線

AWG#24 より線
（Ø0.2mm×7本）

（Ø0.9mm～Ø1.0mm）

（Ø5.4mm～Ø5.7mm）

導体

絶縁体外径

シース外径

製品番号 HRS No. RoHS

TM22P-88P 222-2899-9 ○

●ノンシールドタイプ

シース 

絶縁体 

導体 
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TM21Pシリーズ・TM22Pシリーズ●エンハンスドCat.5規格対応モジュラープラグ

B

製品番号 HRS No. 適用コネクタ

HT603/TM21P-88P 902-2532-0
TM21P-88P

TM21CP-88P

●シールドタイプ圧接用ハンドツール（ケーブル加締め工程兼用）

●ノンシールドタイプ圧接用ハンドツール

製品番号 HRS No. 適用コネクタ

HT601-TM23/22P-88P 902-2128-1
TM22P-88P

TM23P-88P

HRSマーク刻印側（端子圧接工程部）
A

逆側（ケーブル加締め工程部）
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TM21Pシリーズ・TM22Pシリーズ●エンハンスドCat.5規格対応モジュラープラグ

B

●CAT5e伝送特性データ
TM21P-88PとTM21R-5C-88-LPとの嵌合状態における各伝送特性データの代表値です。

（数字はペアの各端子番号を示します）

・信号減衰量(ATTENUATION)
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・近端漏話減衰量(NEXT)
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・反射減衰量(RETURN LOSS)

D
ec

.1
.2

02
5 

C
op

yr
ig

ht
 2

02
5 

H
IR

O
S

E
 E

LE
C

T
R

IC
 C

O
., 

LT
D

. A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d.



TM21Pシリーズ・TM22Pシリーズ●エンハンスドCat.5規格対応モジュラープラグ

・遠端漏話減衰量(FEXT)
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・伝搬遅延時間(DELAY)
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・伝搬遅延時間差(DELAY SKEW)

（数字はペアの各端子番号を示します）

このカタログの内容は2022年2月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。
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