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支持125℃、水平连接板对板连接器

0.8mm 间距、开放式可插拔规范 2.0（OPS 2.0）标准连接器

1 开放式可插拔规范 2.0（OPS 2.0）标准连接器
OPS是英特尔制定的数字标牌等设备开放标准

2 通过改变现有FX18系列的端子形状等，改善了高速特性

3  支持125℃耐高温

4  可与FX18系列互插，基板焊盘通用

特征

使用示例 规格

FX18H Series

额定电流
信号端子：0.5A
MF端子：3A

额定电压 100V AC

使用温度范围 -55 ～ +125℃*

接触阻抗
信号端子：90mΩ Max.
MF端子：30mΩ Max.

耐电压 300V AC的状态下1分钟

绝缘阻抗 1,000MΩ Min. (250V AC)

插拔次数 500次

选型
・水平连接型：计划开发其他芯数
・堆叠连接型：计划开发

*包含通电导致的温度上升

●插头
产品名称：FX18H-120P-0.8SH(11)
HRS No.：CL0579-0075-0-11

尺寸

- 水平连接（卧式×卧式）

系列 规格 速率

FX18, FX18H PCIe 4.0 16Gbps

FX18, FX18H HDMI 2.1
Max. 48Gbps (10K)
(12Gbps×4 lane)

FX18H USB3.2 Gen.2 10Gbps

FX18, FX18H IEEE 802.3 ap 10Gbps

FX18, FX18H
eDP 1.4b
(Display Port 1.4b)

Max. 32Gbps
(8.1Gbps×4 lane)

数字标牌
智能屏
激光投影仪等

嵌合时

高度：9.5mm

宽度：20.3mm
纵深：59.9mm

●插座
产品名称：FX18H-120S-0.8SH(20)
HRS No. ：CL0579-0076-0-20

OPS 模组

插头 插座
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注）某些Pin分配是指定的，详情请咨询我们。
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